MATERIALDATENBLATT

SKF Ecofkm

Fluor — Kautschuk (FPM, FKM)

DIN/ISO: FPM  ASTM: FKM

Eigenschaft Einheit Wert Norm
Farbe - Schwarz [ |
Harte Shore A 85 DINISO 7619
Dichte glem? 1,84 DINEN SO 1183-1
Reiffestigkeit MPa 11 DIN 53504
ReiBdehnung % 190 DIN 53504
Spannungswert 100% MPa 7 DIN 53504
Druckverformungsrest:

175°C/24h % 17 DIN ISO 815
Weiterreifestigkeit N/mm 20 DINISO 34-1
Untere Gebrauchstemperatur °C -20 -
Obere Gebrauchstemperatur °C +200 -

WICHTIGER HINWEIS: Die angegebenen Werte gelten nur fiir die Priifkorper der entsprechenden Norm und kénnen nicht ohne
Weiteres auf Dichtungen tibertragen werden. Diese Werte sind typische Werte, die an ausgewahlten Proben ermittelt wurden.

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in
dieser Druckschrift wurden mit groRter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Gberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fir Verluste oder Schaden irgendwelcher Art Gbernommen werden, die sich mittelbar oder
unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.
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