
MATERIALDATENBLATT

ECOPUR DD
Thermoplastisches Polyurethanelastomer (TPU) 

DIN: YAU ASTM: YAU

Eigenschaft Einheit Wert Norm

Farbe – Dunkelblau

Härte* Shore A 93 DIN ISO 7619
Härte* Shore D 45 DIN ISO 7619

Dichte g/cm3 1,18 DIN EN ISO 1183-1

Reißfestigkeit MPa 50 DIN 53504
Reißdehnung % 520 DIN 53504
Spannungswert 100% MPa 12,7 DIN 53504

Druckverformungsrest:
70 °C / 24 h, 20% Kompression % 26 DIN ISO 815
100 °C / 24 h, 20% Kompression % 30 DIN ISO 815

Weiterreißfestigkeit N/mm 85 DIN ISO 34-1

Untere Gebrauchstemperatur °C –30 –
Obere Gebrauchstemperatur °C +100 –

WICHTIGER HINWEIS: Die angegebenen Werte gelten nur für die Prüfkörper der entsprechenden Norm und können nicht ohne  
Weiteres auf Dichtungen übertragen werden. Diese Werte sind typische Werte, die an ausgewählten Proben ermittelt wurden.

* Prüfzeit 3 s
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