Masivni montazni klice TMFN

Pouziti

Masivni montazni klice se pouzivaji k montazi vétsich lozisek

na kuzelovou dosedaci plochu nebo upinaci pouzdro a k demon-
tazi vétsich lozisek ze stahovaciho pouzdra, v obou pripadech s
pomoci matice. Vyrabi se z tvarné litiny s kulickovym grafitem a
maji specialni Gdernou plochu, ktera umoznuje optimalni prenos
energie razu na matici. Klice maji lehkou rukojet, ktera je k hlavé
klice upevnéna pruzné nebo otocné. Nizka hmotnost usnadnuje
manipulaci. Masivni montazni klice jsou vhodné pro nékolik veli-
kosti matic.
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Provedeni TMFN 23-30 a TMFN 30-40 Provedeni TMFN 40-52 az TMFN 600-750
Technické udaje
Oznaceni Vhodné Vhodné pro matice fady
pro upinaci pouzdra
H 23, H 31, H 30 KM HM..T HML..T HM 30 HM 31 AN.., N...
H 32 H 39 N..
Velikosti
TMFN 23-30 24-30 26-32 23-30 - - - - 24-30 | 026-032
TMFN 30-40 30-40 34-40 30-40 - 41-42 - - 30-40 | 034-040
TMFN 40-52 40-48 44-52 | 40-52 | 41-50 | 41-54 | 44-52 - 40-44 | 044-052
TMFN 52-64 52-64 56-68 - 50-64 54-68 56-68 60-64 - 056-068
TMFN 64-80 64-80 68-88 - 64-80 68-90 68-88 64-80 - 068-088
TMFN 80-500 80-500 88-530 - 80-100 88-108 88-530 80-500 - 088-530
TMFN 500-600 500-600 530-630 - 100-120 | 106-126 | 530-630 | 500-600 - 530-630
TMFN 600-750 600-750 670-800 - - - 670-800 | 600-750 - 670-800
Oznaceni Rozméry Hmotnost
d f L
mm in mm | in | mm | in kg Ib é}
-
TMFN 23-30 150-195 5.9-7.7 11,5 | 0.45 | 200 7.9 1,1 2.4 g b :
TMFN 30-40 195-250 7.7-9.8 13,5 0.53 | 200 | 7.9 1,5 3.3 . ","- : L
TMFN 40-52 250-320 | 9.8-12.6 17 | 0.67 | 340 | 13.4 | 3,2 7.0 ]:-L . y
TMFN 52-64 | 320-400 | 12.6-15.7 | 19 | 0.75 | 325 | 12.8 | 4,1 | 9.0 _;-"f{&-'T*:?‘l}.
'.. .'l. L } -'.
e g
TMFN 64-80 400-520 | 15.7-20.5 23 | 091 | 310 | 12.2 | 4,3 9.5 '_'x:il__ } }.‘;'::"
TMFN 80-500 520-630 | 20.5-24.8 28 1.10 | 370 | 14.6 | 6,9 | 15.2 - -
TMFN 500-600 | 630-750 | 24.8-29.5 36 1.42 | 350 | 13.8 | 8,5 | 18.7 |
TMFN 600-750 | 750-950 | 29.5-37.4 40 1.57 | 600 | 23.6 | 11,0 | 24.2 :
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